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Utgående artikel

Alternativartiklar: AC3222

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!

1 Adresseringskontakt
2 COMBICON-kontakt med skruvanslutning valbar

Produktegenskaper
Antal in och utgångar  Antal Pt100-ingångar: 4

Mätområde [°C]  -200...850

Applikation
Applikation  Installation i kontrollskåp

Elektriska data
Anslutningsspänning [V]  26,5...31,6 DC

Max. strömförbrukning från
AS-i

[mA]  
80

Polaritetsskyddad  ja

In- / utgångar
Antal in och utgångar  Antal Pt100-ingångar: 4

Ingångar
Antal Pt100-ingångar  4

Spänningsförsörjning, givare  AS-i



AC2220

AS-Interface kontrollskåpsmodul
SmartLine25 4AI (Pt100)C IP20

ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar utan föregående meddelande! — SV-SE — AC2220-00 — 24.01.2024 —

Spänningsmatning [V]  24

Max. total belastningsström
för ingångar

[mA]  
80

Kopplingsingångarna är
kortslutningsskyddade

 
ja

Analogingångens upplösning  16 / 0,1 °C

Mät-/ Inställningsområde
Mätområde [°C]  -200...850

Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C]  0...70

Lagringstemperatur [°C]  -25...85

Kapslingsklass  IP 20

Godkännanden / tester
EMC  EN 50295

MTTF (Mean Time To Failure) [års]  140

AS-i-klassificering
AS-I adressering  Adresseringskontakt

AS-i huvudprofil  M3; M4

AS-i profil  S-7.3.E

AS-i I/O-konfigurering [hex]  7

AS-i ID-kod [hex]  3.E

Mekaniska data
Vikt [g]  155,5

Monteringstyp  Montering på DIN skena

Material  PBT

Displayer / manöverelement
Display  Utgångsstatus LED, gul Kanaler 1...4

drift LED, grön Spänning AS-i - AS-i

Fel LED, röd

Anmärkning
Anmärkning  Driftspänning "supply class 2" enligt cULus

Förpackning  1 antal
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Elektrisk anslutning

COMBICON:

Anslutning

S+ Sensoringångar +
S- Sensoringångar -
1+...4+ Utgångar Drive + 4-ledare Pt100
1-...4- Utgångar Drive - 4-ledare Pt100
FE funktionsjord
A+ AS-i +
A- AS-i -


