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1 hankontakt med klämmanslutning
2 Etikett
3 Monteras på DIN-skena

Applikation
Applikation  Förlängning av AS-i nätvärket med ytterligare 100 m

Elektriska data
Anslutningsspänning [V]  26,5...31,6 DC

Max. strömförbrukning från
AS-i

[mA]  
60;  (per AS-i linje)

Utgångar
Elektriskt utförande  AS-i

Galvaniskt avskilda  ja

Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C]  -25...70

Hänvisning till
omgivningstemperatur

 cULus: ... 65 °C

Lagringstemperatur [°C]  -25...75

Max. relativ luftfuktighet [%]  90;  (ej kondenserande)

Max. höjd över havet [m]  2000

Kapslingsklass  IP 20

Föroreningsgrad  2

Godkännanden / tester
EMC  EN 62026-2
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UL godkännande  Ta -25...70 °C

Enclosure type IP20

Spänningsmatning Low Voltage / Limited Energy

Filnummer UL E205959

Mekaniska data
Vikt [g]  170

Monteringstyp  Montering på DIN skena

Material  PA 6.6

Displayer / manöverelement
Display  drift 2 x LED, grön

Funktion LED, gul

Tillbehör
Ingående delar  COMBICON-kontakter

Länk för bussterminering

Anmärkning
Förpackning  1 antal
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Elektrisk anslutning

Anslutning

utgående AS-i kabel
A2- AS-i - linje 2
A2+ AS-i + linje 2
A2- AS-i - linje 2
A2+ AS-i + linje 2

inkommande AS-i kabel
A1+ AS-i + linje 1
A1- AS-i - linje 1
A1+ AS-i + linje 1
A1- AS-i - linje 1
T1 Länk för bussterminering
T2 Länk för bussterminering


