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Utgående artikel

1 LED DC-ok
2 Potentiometer

Elektriska data
Nominell spänning AC [V]  100...240

Nominell frekvens AC [Hz]  50...60

Ingångsspnningsområde AC [V]  85...264

Utgångsspänning DC [V]  12...15

Skyddsklass  I

Utgångsspänning [V]  inställbar

Utgångsspänning tolerans [%]  2

Max. utgångsström vid min.
utgångspänning

[A]  
4,5

Max. utgångsström vid max.
utgångsspänning

[A]  
3,6

Antal utgångskretsar  1

Max. rippel [mV]  50

Verkningsgrad (nominell
spänning 230 V AC / 50 Hz)

[%]  
87,2

Effektförlust [W/K]  1,4 (60...70 °C)

Strömavbrottstid (nominell
spänning 230 V AC / 50 Hz)

[ms]  
113

Utgångar
Kortslutningsskyddad  ja

Överlastskydd  ja

Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C]  -10...70

Kapslingsklass  IP 20
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Godkännanden / tester
EMC  EN 61000-6-1 störningsokänslighet

EN 61000-6-2

EN 61000-6-3 okänslighet mot radiostörningar
(elektromagnetisk kompatibilitet)

EN 61000-6-4

Stöttålighet  IEC 60068-2-27

Mekaniska data
Vikt [g]  320

Monteringstyp  skena;  (TH35 (EN 60715))

Material  PC

Displayer / manöverelement
Display  Funktion LED, grön

Anmärkning
Förpackning  1 antal

Elektrisk anslutning

skruvklämmor: ...6 mm²

Anslutning

diagram och grafer

blockdiagram  
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Utgångskaraktäristik  

Karakteristik för effektivitet /

effektförlust

 

Karaktäristik för reducering  
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Strömavbrottstid  


