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1 arbetsområde

Applikation
Utförande  för pulsgivare med klämfläns

Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C]  -30...60

Mekaniska data
Vikt [g]  527,1

Installationshänvisning  kan monteras från båda sidor

Mått [mm]  180 x 65,9 x 75

Ytterdiameter [mm]  300

Material  Aluminium eloxerad; Fjäder: rostfritt stål (1.4310 / 301)

Åtdragningsmoment [Nm]  4,3
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Max. vinkelavvikelse [°]  45

Manövreringskraft [N]  10...30

Anmärkning
Anmärkning  Med skala

Förpackning  1 antal

diagram och grafer

Installationshänvisning  


