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Alternativartiklar: E75005

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!

Elektriska data
Skyddsklass  III

Max. strömbelastning totalt [A]  4

Utgångar
Elektriskt utförande  AS-i

Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C]  -25...75

Kapslingsklass  IP 67

Mekaniska data
Vikt [g]  54

Material  PBT / PC

Åtdragningsmoment [Nm]  1,65

Tillbehör
Tillbehör (alternativ)  flatkabeltätning:, E70413

Krympslang:, E70113

Anmärkning
Anmärkning  flatkabeln får inte sluta i splitterboxen.

använd en flatkabeltätning eller krympslang för tätning.

Förpackning  1 antal
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Elektrisk anslutning

Anslutning:  M12; kodning: A

1 AS-i +
3 AS-i -
kilspår nedre till
vänster


