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För 8-polig kontakt så är ledarfärgerna ej standardiserade.

Beakta ledarna på sensor och kontakt i respektive datablad.

Produktegenskaper
Antal in och utgångar  Antal analogutgångar: 2

Processanslutning  G 3/4

Applikation
Media  mineraloljor; syntetiska estrar; biologisk nedbrytbar olja

Tanktryck [bar]  50

Olja

Medietemperatur [°C]  -40...105

Elektriska data
Anslutningsspänning [V]  9...33 DC

Strömförbrukning [mA]  < 25

Skyddsklass  III

Polaritetssäker  nej

Mätprincip  kapacitiv

In- / utgångar
Antal in och utgångar  Antal analogutgångar: 2

Utgångar
Totalt antal utgångar  2

Antal analogutgångar  2

Analog strömutgång [mA]  4...20

Max. skenbart motstånd [Ω]  (Ub - 8) x 25

Analogutgångens upplösning  φ: 1% / T: 0,1 K

Mät-/ Inställningsområde

Temperaturövervakning

Mätområde [°C]  -20...120



LDH100

Oljefuktighetsgivare
OIL HUMIDITY SENSOR

ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar utan föregående meddelande! — SV-SE — LDH100-01 — 13.04.2023 —

Noggrannhet / Avvikelse
Noggrannhet  φ: ± 3 % / T: ± 2 %

Reaktionstider
Reaktionstid [s]  1,3

Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C]  -40...85

Lagringstemperatur [°C]  -40...85

Max. relativ luftfuktighet [%]  100

Kapslingsklass  IP 67

Godkännanden / tester
EMC  EN 13309

IEC 61000-6-2 : 2005

IEC 61000-6-4 : 2006 + AMD1: 2010

Vibrationstålighet  provning följer DIN EN 60068-2-6

MTTF (Mean Time To Failure) [års]  90

Mekaniska data
Vikt [g]  176,5

Material, i kontakt med
mediet

 
Aluminium; HNBR; Polyuretanharts; epoxy

Processanslutning  G 3/4

Anmärkning
Anmärkning  Noggrannhetsvärden uttryckta i procent avser mätspannet

Förpackning  1 antal

Elektrisk anslutning

Anslutning: 1 x M12; kodning: A
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Anslutning

SGND: signaljord
OUT1: oljetemperatur
OUT2: relativ fuktighet [%]


