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Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

1 vtič za naslavljanje
2 LED

Električni podatki
Obratovalna napetost [V]  19,5...31,6 DC

Maks. poraba toka od
vmesnika AS-i

[mA]  
100

Zaščita pred obratno
polarnostjo

 
da

Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C]  0...60

Zaščita  IP 30

Dovoljenja/preverjanja
EMC  IEC 62026-2

Karakteristike AS-i
Različica AS-i  3.0

Razširjeni način naslavljanja  da

AS-i profil  S-B.A.5

V/I-konfiguracija AS-i [hex]  B

AS-i ID kode [hex]  A.5

Mehanski podatki
Teža [g]  98,5

Vrsta montaže  Montaža na nosilno tirnico

Mere [mm]  83 x 22 x 45

Materiali  PBT
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Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz  obratovanje LED, zeleno

kratek stik LED, rdeče

Opombe
Embalažna enota  1 Kosov

Električni priključek

A+ AS-i +
A- AS-i -
B (CTS)
A (RTS)
GND
GND ni zasedeno
TxD ni zasedeno
RxD ni zasedeno


