
CR3121

Prehod ISOBUS
ISOBUS Gateway/VT

ifm electronic gmbh  •  Friedrichstraße 1  •  45128 Essen — Priržujemo si pravico do tehničnih sprememb brez predhodnega obvestila! — SL-SI — CR3121-00 — 01.06.2023 —

1 spojniki  M12
2 napajalna LED
3 Statusna lučka LED

Električni podatki
Obratovalna napetost [V]  12...27 DC

Poraba toka [mA]  11...48

Vmesniki
Komunikacijski vmesnik  CAN

Število vmesnikov CAN  2

CAN

Stopnja prenosa  250 (125...1000) kBaud

Vmesnik  CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898

Zaključni upor  da;  (interno ; 120 Ohm; ni mogoče deaktivirati)

ISOBUS

Stopnja prenosa  250 kBaud

Vmesnik  CAN Interface ISO 11783

Zaključni upor  ne
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Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C]  -40...80

Zaščita  IP 67

Mehanski podatki
Teža [g]  190,1

Vrsta montaže  postavitev / vgraditev

Mere [mm]  72 x 104 x 29

Materiali  ohišje: PA 12 črn

Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz  status 1 x LED, zeleni/rdeči

napajalna napetost 1 x LED, zeleni/rdeči

Strojna oprema
Procesor  ARM Cortex M4 32 bit

Pomnilnik programa  1,5 MB Flash

Delovni pomnilnik  RAM: 320 kB
FRAM: 16 kB

Opombe
Embalažna enota  1 Kosov

Električni priključek - CAN

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A

1 n.c.
2 n.c.
3 n.c.
4 CAN_H
5 CAN_L

Električni priključek - ISOBUS

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A

1 n.c.
2 VBB
3 GND
4 CAN_H
5 CAN_L


