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Območje uporabe
Izvedba  za mehanske vmesnike do pnevmatskih aktuatorjev VDI / VDE 3845

Mehanski podatki
Teža [g]  454,5

Razdalja med luknjami za
montažni okvir

 
80 x 30 / 130 x 30 mm

Višina gredi za pogon ventila  30 / 40 / 50 mm

Primerni za premere gredi [mm]  > 38

Materiali  montažni kotnik: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); adapter gredi: aluminij

Pribor
V sklopu dobave  vijak z vtično glavo: 1 x M6 x 45, legirano jeklo

vijak z vtično glavo: 8 x M5 x 8, legirano jeklo

šestrobe matice: 8 x M5, legirano jeklo
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Opombe
Embalažna enota  1 Kosov


