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Območje uporabe
Posebna značilnost  pozlačeni kontakti

Električni podatki
Obratovalna napetost [V]  < 30 AC / < 36 DC

Maks. tokovna obremenitev,
skupna

[A]  
4

Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C]  -40...85

Zaščita  IP 68

Mehanski podatki
Teža [g]  22,68

Mere [mm]  14,5 x 14,5 x 52,8

Materiali  PVC

Material ulitega dela  PVC

Material slepe matice  medenina, ponikljano

Opombe
Embalažna enota  1 Kosov



E18267

Rezistor za prekinitev vodila CAN
M12 PASSTHROUGH W/RESISTOR

ifm electronic gmbh  •  Friedrichstraße 1  •  45128 Essen — Priržujemo si pravico do tehničnih sprememb brez predhodnega obvestila! — SL-SI — E18267-00 — 31.05.2012 —

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PVC; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PVC; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno

Priključek


