
E30425

Gumb za priučitev za tlačne senzorje
TEACH BUTTON

ifm electronic gmbh  •  Friedrichstraße 1  •  45128 Essen — Priržujemo si pravico do tehničnih sprememb brez predhodnega obvestila! — SL-SI — E30425-00 — 05.11.2020 —

Območje uporabe
Izvedba  za senzorje PM1xxx

Električni podatki
Obratovalna napetost [V]  20...30 DC

Izhodi
Maks. obremenitev [Ω]  (Ub - 14 V) / 21.5 mA

Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C]  -25...60

Zaščita  IP 65

Dovoljenja/preverjanja
MTTF [Let]  2927

Mehanski podatki
Teža [g]  227

Materiali  nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); PA; FFKM; PBT

Opombe
Opombe  Komunikacija IO-Link ni mogoča, če je povezan priključek za "teach" (učenje) gumb.

Embalažna enota  1 Kosov
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Električni priključek

Kabel: 0,9 m, PUR; Največja dolžina kabla: 30 m; med senzorjem in gumbom za priučitev

Priključek

1 delovanje z 2-vodnikoma
2 delovanje s 3-vodniki
OUT2 4...20 mA

barve skladno z DIN EN 60947-5-2


