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stara serija izdelkov

Alternativni izdelki: ZZ1060

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!

1 vtičnica USB tip mini-B
2 LED stanje obratovanja
3 24 V DC
4 LED napake  / CH2 (DI/DO)  / CH1 (C/Q)

Območje uporabe
Uporaba  nastavitev parametra in analiza enot

Električni podatki
Nazivna napetost DC [V]  5; (delovanje napajanja: 24 V DC)

Poraba toka [mA]  < 500;  (delovanje napajanja: < 1000 mA)

Zaščitni razred  III

Izhodi
Zaščita pred kratkim stikom  da

Vmesniki
Komunikacijski vmesnik  IO-Link

IO-Link Master

Vrsta prenosa  COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)

IO-Link - revizija  1.1

Število vrat razreda A  1

Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C]  -25...45

Zaščita  IP 20

Dovoljenja/preverjanja
EMC  DIN EN 61000-6-2

DIN EN 61000-6-3

Mehanski podatki
Teža [g]  572,4
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Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz  obratovanje 1 x LED, rumeno

stikalno stanje 2 x LED, rumeno

funkcija 1 x LED, zeleno

napake 1 x LED, rdeče

Pribor
V sklopu dobave  Priključni kabel: M12, EVC176

kabel USB

vtično napajanje z mednarodno prilagoditvijo

Dodatki (izbirno)  Programska oprema: "LINERECORDER DEVICE", QA0011 / QA0012

Opombe
Embalažna enota  1 Kosov

Električni priključek - vtičnica

Spojnik:  M12; kodiranje: A

1: +24 V
2: SIO CH2 (DI/DO)
3: GND
4: IO-Link CH1 (C/Q)
5: ni zasedeno

Električni priključek

Priključek
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Električni priključek - vtičnica

Spojnik:  USB


