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Spojnik vmesnika AS-i za premik izolacije ploskega
kabla
FK-Abgriff M12 2polig VA
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Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Električni podatki
Obratovalna napetost [V]  < 24 DC

Maks. tokovna obremenitev,
skupna

[A]  
2

Pogoji okolja
Zaščita  IP 67

Mehanski podatki
Materiali  PA; slepa matica: legirano jeklo; Tesnilo: FKM

Material ulitega dela  PA

Opombe
Embalažna enota  1 Kosov

Električni priključek - vtičnica

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: PA


