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Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Značilnosti izdelka
Mere [mm]  96 x 28 x 42

Območje uporabe
Uporaba  raztezanje zelo kratkih impulzov za njihovo prilagoditev;

na primer za počasne vnose v krmilnik PLC

Električni podatki
Toleranca obratovalne
napetosti

[%]  
10

Obratovalna napetost [V]  24 DC

Poraba toka [mA]  < 5

Vhodi
Vhodi  Nivo vhoda: 24 V DC (± 10%); Dolžina vhodnega impulza (min.):

0,2 ms; Čas med dvema vhodnima impulzoma (min.): 28 ms

Izhodi
Izhodni signal  Nivo izhoda: 24 V DC (± 10%); Dolžina izhodnega

impulza: 25 ms (± 10%); Izhodni tok (maks.): 10 mA

Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C]  -20...70

Mehanski podatki
Teža [g]  79,5

Mere [mm]  96 x 28 x 42

Materiali  plastika
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Električni priključek

vijačne objemke:

Priključek

diagrami in grafikoni

Impulzni diagram  


