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Območje uporabe
Uporaba  Komunikacijski vmesnik za programsko opremo ifm Agent

Povezava z viri podatkov, konfiguriranimi v programski opremi ifm Agent

Zagotavljanje procesov in meta podatkov za obdelavo
v trenutnih in prihodnjih modulih ter dodatkih moneo

Branje virov podatkov, ki so na voljo v programski
opremi ifm Agent z intervalom, določenim v moneo

Povezljivost  V povezavi s programsko opremo ifm Agent omogoča posredno
povezavo z velikim številom vmesnikov od OT in IT do moneo

Upravljanje s podatki  Omogoča dostop do metapodatkov, kot so enote, imena virov podatkov in časovni žigi

Programska oprema/programiranje
Jezik  nemščina; angleščina; Francoščina; Italijanščina; Španščina;

Portugalščina; Kitajščina; Japonščina; Korejščina; Ruščina

Nosilec podatkov  prenos
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Vrsta licence  ena licenca

Razred licence  polna različica

Sistemske predpostavke
Min. cikel CPU  2,3 GHz

Min. število jeder CPU  4

Min. RAM  8 GB

Min. grafična ločljivost  1920 x 1080

Potreben vmesnik naprave  USB; LAN Adapter - RJ45

Mrežna kartica  Ethernet 1 Gbit

Omrežni protokol  Ethernet TCP/IP

Operacijski sistem  Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016;
Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server

20H2;  (samo različice znotraj Microsoftovega obdobja podpore)

Spletni brskalnik  Google Chrome; Mozilla Firefox;  (podprte različice: glejte trenutne opombe ob izdaji)

Dodatno potrebna
programska oprema

 Že na voljo ali se pridobivanje izvede pozneje: ifm LR AGENT

Mehanski podatki
Teža [g]  0,001


