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Položka již není dostupná - archívní záznam

Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení  PNP

Výstupní funkce  spínač

Spínací vzdálenost [mm]  2

Oblast nasazení
Aplikace  agresivní média

Elektrická data
Provozní napětí [V]  10...36 DC

Proudový odběr [mA]  13;  (24 V)

Třída krytí  II

Ochrana proti přepólování  ano

Výstupy
Elektrické provedení  PNP

Výstupní funkce  spínač

Max. úbytek napětí spínacího
výstupu DC

[V]  
2,5

Trvalá proudová zatížitelnost
na spínacím výstupu DC

[mA]  
250

Spínací frekvence DC [Hz]  40

Ochrana proti zkratu  ano

Typ ochrany proti zkratu  Taktovaný

Ochrana proti přetížení  ano
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Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm]  2

Okolní podmínky
Okolní teplota [°C]  -25...80

Krytí  IP 65

Zvýšená odolnost proti rušení  ano;  (zvýšená odolnost proti rušení  (při HF vedené po vodičích))

Schválení / zkoušky
Elektromagnetická
kompatibilita (EMC)

 EN 60947-5-2

Mechanická data
Způsob vestavby  nevazební vestavba

Materiály  PTFE; připojovací hlavice (DIN 43729 forma B): PA 6.6

Příslušenství
Dodané položky  upevňovací matice: 2

šroubovák: 1

Upozornění
Obsah balení  1 ks

Elektrické připojení

přípojové svorky: ...1,5 mm²

Připojení


