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1 Vidalı klemensler
2 Etiket
3 Potansiyometre
4 DIN raya montaj

Ürün özellikleri
Gövde  DIN raya montaj için gövde

Uygulama
Uygulama  Güç kaynağı ve sinyal değerlendirme

Elektriksel özellikleri
Nominal gerilim AC [V]  110...240

Nominal gerilim toleransı [%]  > 20

Nominal gerilim toleransı 2 [%]  20...10

Nominal frekans AC [Hz]  50...60

Yalıtım derecelendirmesi [V]  9

Maks. güç tüketimi AC [W]  11

Yardımcı sensör beslemesi
DC

[V]  
24;  (SELV, ± 10 %, 2 x ≤ 150 mA)

Kanal sayısı  2

Girişler / Çıkışlar
Giriş ve çıkış sayısı  Röle çıkışlarının sayısı: 2

Girişler
Dijital girişlerin devresi  PNP/NPN

Çıkışlar
Röle çıkışlarının sayısı  2
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Kontak akımı  4 A (240 V AC, 24 V DC);  (ohm direnci)

Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C]  -20...60

Depolama sıcaklığı [°C]  -25...70

Maksimum bağıl nem [%]  80;  (40 °C: 50 % yoğuşmasız)

Maks. deniz seviyesinden
yükseklik

[m]  
3000

Koruma  IP 20

Koruma sınıfları  IP 20

Kirlilik derecesi  2;  (≤ 240 V AC)

Testler / Onaylar
MTTF [yıl]  215

Mekanik özellikleri
Ağırlık [g]  240,5

Gövde  DIN raya montaj için gövde

Montaj şekli  ray;  (TH35 EN 60715)

Malzemeler  Plastik: PC-GF20

Gösterge / Kontroller
Gösterge  Güç kaynağı 1 x LED, yeşil

Çıkış 2 x LED, sarı

Hata 1 x LED, kırmızı

Aksesuarlar
Parçalar  Konnektör: 5 x 4-telli, vida bağlantılı, E40173
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Elektriksel bağlantı

pin başlıkları: 4 x ; Bölme aralığı: 5,0 mm

Bağlantı

05 Röle 1 normalde açık
06 Röle 1 ortak
07 Röle 1 ortak
08 Röle 1 normalde kapalı
09 DC Sensör beslemesi 1 (+)
10 Sensör sinyali 1 pnp/npn
11 kullanılmıyor
12 DC Sensör beslemesi 1 (-)
13 DC Sensör beslemesi 2 (+)
14 Sensör sinyali 2 pnp/npn
15 kullanılmıyor
16 DC Sensör beslemesi 2 (-)
17 Röle 2 normalde açık
18 Röle 2 ortak
19 Röle 2 ortak
20 Röle 2 normalde kapalı
21 AC Besleme gerilimi (L)
22 AC Besleme gerilimi (L)
23 AC Besleme gerilimi (N)
24 AC Besleme gerilimi (N)


