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Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Uygulama
Sistem  Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar

Silikonsuz  evet

Elektriksel özellikleri
Çalışma gerilimi [V]  < 250 AC / < 300 DC

Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C]  -25...90

Koruma  IP 68

Mekanik özellikleri
Ağırlık [g]  195,8

Kalıp-gövde malzemesi  TPU

Somun malzemesi  Pirinç, nikel kaplamalı

Conta malzemesi  FKM

Port dağıtım kutusu sayısı  2

Açıklamalar
Paket miktarı  1 adet
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Elektriksel bağlantı

Kablo: 2 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 2 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU, Şeffaf siyah; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Conta: FKM; Kontaklar: altın

kaplamalı

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU, siyah; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı

Bağlantı


