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Uygulama
Fonksiyon prensibi  Cisimden yansımalı sensör

Uygulama  Yüksek ısı direnci; Zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım
için sağlam tasarım; Çeşitli agresif kimyasallara dayanıklı

İzleme aralığı
Fiber optik amplifikatör tipi ile
algılama mesafesi

 
OKF; OUF; OOF

OKF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]  8

OOF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]  24

OUF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]  8

Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C]  -20...150

Mekanik özellikleri
Ağırlık [g]  51

Algılama ucu çeşidi  düz

Algılama ucu çapı [mm]  1

Algılama kafasının uzunluğu [mm]  5

Boy [mm]  600



E20507

Fiber optik cisimden yansımalı sensör
FT-00-M-V-E1

ifm electronic gmbh  •  Friedrichstraße 1  •  45128 Essen — Önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkımızı saklı tutarız! — TR-TR — E20507-00 — 04.06.2003 —

Minimum bükülme yarıçapı [mm]  20

Fiber düzeni  

Fiber malzemesi  Cam

Fiber başı malzemesi  paslanmaz çelik (1.4305 / 303)

Fiber kılıfı malzemesi  Metal silikon

Aksesuarlar
Parçalar  E20103

Açıklamalar
Paket miktarı  1 adet


