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Uygulama
Uygulama  üretim kontrolünde RFID kodlama

Çalışma sıcaklığı (aktif) [°C]  -40...85

En yüksek sıcaklık (pasif) [°C]  140;  (test süresi: 1 x 100 h)

Elektriksel özellikleri
Çalışma frekansı [MHz]  865...870

Bellek boyutu [bit]  240

Maks. okuma döngüsü  sınırsız

Maks. yazma döngüsü  100000

Çalışma Koşulları
Çalışma sıcaklığı [°C]  -20...85

Depolama sıcaklığı [°C]  -40...90

Koruma  IP 68

Testler / Onaylar
Şok dayanımı  DIN IEC 68-2-29 40 g 18 ms

Titreşim dayanımı  DIN IEC 68-2-6 10 g 10...2000 Hz

Mekanik özellikleri
Ağırlık [g]  11,6

Boyutlar [mm]  Ø 50 / L = 3,3

Malzemeler  PA 6

Açıklamalar
Açıklamalar  Depolama sıcaklığı 1 x 1000 h (90 °C), 1 x 100 h (140 °C)

ISO-Standard EPC-Global Class 1 Gen 2

Paket miktarı  1 adet


