IER200

indiiktif tam-metal gévdeli sensor
IEK3002BBPKG/AM/SC/US-104-DPS
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Uriin ézellikleri
Elektriksel yapi PNP
Cikis fonksiyonu normalde agik
Algilama mesafesi [mm] 2
Govde Dis yapisi
Boyutlar [mm] M8x1/L=60
Uygulama
Sistem Altin kaplamali kontaklar; Arttiriimis algilama
mesafesi; Tamamen metal gévde; yapismaz kaplamali
Uygulama Kaynak uygulamalarinda kullanim
Dayanma basinci [bar] 50
Basing degerlendirme notu algilama yiizeyi

Elektriksel 6zellikleri

Calisma gerilimi V] 10..30 DC
Akim tuketimi [mA] <10
Koruma sinifi 1
Ters polarite korumasi evet
Elektriksel yapi PNP
Cikis fonksiyonu normalde agik
Maks. anahtarlama c¢ikisi \Y|

gerilim diismesi DC 2.5
Yuk akimi (Surekli) DC [mA] 100
Anahtarlama frekansi DC [Hz] 100
Kisa devre korumasi evet
Asiri yuk korumasi evet

izleme aralig

Algilama mesafesi [mm] 2
Gergek algilama mesafesi [mm] 2410 %
(S

Calisma araligi [mm] 0...1,62
Arttirilmis algilama mesafesi evet

Dogruluk /| sapma
Dizeltme katsayisi Celik: 1/ paslanmaz celik: 0,7 / Piring: 0,7 / Aliminyum: 0,6 / Bakir: 0,5
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indiiktif tam-metal gévdeli sensor
IEK3002BBPKG/AM/SC/US-104-DPS

Histerezis [Sr nin % si] 1...20

Anahtarlama noktasinda
kayma -10...10
[Sr nin % si]

Calisma Kosullar

Calisma sicakligi [°C] 0...85
Koruma IP 67; IP 68

Testler | Onaylar

EMC EN 61000-4-2 ESD 4 kv CD/8kV AD
EN 61000-4-3 HF 1simasi 10 VIm
EN 61000-4-4 Burst 2 kv
EN 61000-4-6 HF iletilen 0V
EN 55011 Sinif B
Darbe direnci 1J
MTTF [y 1446
UL onayi Ta 0..70 °C
Enclosure type Type 1
Gug¢ kaynagi Limited Voltage/Current
UL onay numarasi A030
Dosya numarasi UL E174191
Agirlik [a] 21,5
Govde Dis yapisI
Montaj gomiulebilir montaj
Boyutlar [mm] M8x1/L=60
Dis tasarimi M8 x 1
Malzemeler Govde: paslanmaz celik (1.4404 / 316L) yapismaz kaplamali; algilama

ylizeyi: paslanmaz celik (1.4404 / 316L) yapismaz kaplamali; LED pencere:
PEI; montaj somunu: paslanmaz celik (1.4404 / 316L) yapismaz kaplamali

Sikistirma torku [Nm] <5

Tamamen metal gévde evet

Gosterge | Kontroller

Gosterge Anahtarlama durumu 4 x LED, sari

Aksesuarlar

Parcalar montaj somunu: 2

Aciklamalar

Paket miktari 1 adet

Elektriksel baglant - fis

Soketli: 1 x M12; kodlama: A; Kontaklar: altin kaplamali
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Baglanti

semalar ve grafikler
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