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電氣數據

工作電壓 [V]  12 DC;  (±1,5V)

過壓保護  是

工作條件

環境溫度 [°C]  -40...85

存儲溫度 [°C]  -40...125

儲存濕度 [%]  < 75;  (相對濕度)

保質期 [MON]  24

外殼防護等級  IP 67

機械技術數據

重量 [g]  149

材質  外殼: ABS 黑色

附件

供貨範圍  保護蓋

注釋

包裝單位  1 件數
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電氣連接 - 插座

連接器:  M16; 編碼: A

C1...3

1 同軸電纜芯 視頻信號
2 同軸電纜屏蔽 視頻GND
3 U+
4 0 V

電氣連接 - 插頭

連接器:  M16; 編碼: A

MON

1 同軸電纜芯 視頻信號
2 同軸電纜屏蔽 視頻GND
3 不接線
4 不接線


