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圖像顯示具關閉蓋的接點外殼
接點連接器面視圖

1
2 卡簧
3 標準定時器接點
4 標準功率定時器接點

應用

設計  應用於BasicController繼電器, 連接BasicController繼電器, CR0431

機械技術數據

重量 [g]  70.8

附件

供貨範圍  標準計時器接點外殼: 2, 8針脚，灰色(A/B = 輸入)

標準計時器接點外殼: 2, 8針脚，自然色(D/E = 輸出)

標準計時器接點外殼: 1, 6針脚，自然色(V_EXT/N1/N2 = 電源外部單位及CAN1/2)

標準計時器接點: 10 x 0,2...0,5 mm², 鍍錫的

標準計時器接點: 40 x 0,5...1,0 mm², 鍍錫的

標準功率計時器接點: 20 x 1,25...2,5 mm², 鍍錫的

注釋

包裝單位  1 件數

電氣連接

接線端子座:


