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Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: AC2317

При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите

внимание на технические параметры, возможны несоответствия!

1 датчик 1
2 датчик 2

Характеристики
Диапазон срабатывания [mm]  4

Размеры [mm]  55 x 60 x 35

Электронные данные
Рабочее напряжение [V]  26,5...31,6 DC

Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm]  4
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Условия эксплуатации
Температура окружающей
среды

[°C]  
-20...70

Степень защиты  IP 67

Испытания / одобрения
ЭMC  EN 50081-1

EN 61000-6-2

AS-i классификация
AS-i конфигурация ввода/
вывода

[hex]  
7

ID код AS-i [hex]  F

AS-i сертификат  15101

Механические данные
Монтаж  незаподлицо

Размеры [mm]  55 x 60 x 35

Материал  PBT (полибутилентерефталат); PC

Дисплеи / Элементы управления
Дисплей  режим работы 1 x светодиод, зелёный

Функция 1 x светодиод, красный

Примечания
Упаковочная величина  1 шт.

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12; кодировка: A; Литой корпус: нерж.сталь

Соединение

Ausgänge

2 Коммутационный выход 2 +
3 внеш.напряжение -
4 Коммутационный выход 1 +

электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12; кодировка: A; Литой корпус: нерж.сталь
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Elektrischer Anschluss

1 AS-i+
3 AS-i -


