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Артикул недоступен - архивная позиция

Альтернативная продукция: CR2042

При выборе альтернативного датчика и принадлежностей обратите

внимание на технические параметры, возможны несоответствия!

Пожалуйста, не используйте для новых проектов.

Электронные данные
Рабочее напряжение [V]  10...32 DC

Входы/выходы
Общее количество входов и
выходов

 
12

Количество входов и
выходов

 Количество цифровых входов: 8; Количество
аналоговых входов: 4; Количество цифровых выходов: 4

Входы
Количество цифровых
входов

 
8

Количество аналоговых
входов

 
4

Аналоговый вход (ток) [mA]  0...20

Аналоговый вход
(напряжение)

[V]  
0...32
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Выходы
Количество цифровых
выходов

 
4

Количество ШИМ выходов  4

Программное обеспечение / Программирование
Выбор параметров  входные/выходные функции

Интерфейсы
Количество интерфейсов
CAN

 
1

Испытания / одобрения
MTTF [годы]  177

Механические данные
Вес [g]  1752,1

Размеры [mm]  39 x 77 x 227

Примечания
Рекомендации  Пожалуйста, не используйте для новых проектов.

Упаковочная величина  1 шт.

электрическое подключение

Разъем: 1 x M12


