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Артикул недоступен - архивная позиция

Приложение
Применение  взрывоопасная зона класса 1

Электронные данные
Рабочее напряжение [V]  < 15 DC

Условия эксплуатации
Температура окружающей
среды

[°C]  
-25...90

Степень защиты  IP 67

Классификация безопасности
Макс. внутренняя емкость [nF]  0,49

Макс. внутренняя
индуктивность

[µH]  
10

Механические данные
Размеры [mm]  27 x 15 x 39

Материал  TPU

Формованный материал
корпуса

 
TPU

Материал накидной гайки  латунь, никелированн.

Примечания
Примечания  При использовании разъемов во взрывоопасных

зонах (ATEX) есть особые требования к проводке.

Пользователь должен соблюдать требования правил установки.

Упаковочная величина  1 шт.
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электрическое подключение

Кабель: 5 m, PUR / PVC, синий, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, угловой; кодировка: A; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.; Момент затяжки: 0,5 Nm

Соединение

Цвета жил :
BK = черный
BN = коричневый
BU = синий
WH = белый


