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Приложение
Особенности  без силикона; Без галогена

Без силикона  да

Электронные данные
Рабочее напряжение [V]  12...24 DC

Класс защиты  III

Макс. общая токовая
нагрузка

[A]  
4

Условия эксплуатации
Температура окружающей
среды

[°C]  
-40...85

Температура окружающей
среды во время работы

[°C]  
-30...70

Степень защиты  IP 67;  (соединительный разъем подключен)

Механические данные
Вес [g]  173,7

Формованный материал
корпуса

 
PA (полиамид)

Примечания
Упаковочная величина  1 шт.



E12557

Соединительный кабель
VDOGS040PLS0002H04DOGS040PLS

ifm electronic gmbh  • Адрес : Friedrichstraße 1  •  45128 Essen — Компания оставляет за собой право

вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E12557-00 — 05.11.2020 —

электрическое подключение

Кабель: 2 m, PUR (полиуретан), Без галогена, фиолетовый, Ø 6,4 mm; сплетенный; 2 x 0,50 mm² (28  x  0.15 mm ) + 2 x 1 mm²

(52  x  0,15 mm )

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 2 x DEUTSCH разъём, прямой; Литой корпус: PA (полиамид); Контакты: никелированн.

Соединение


